




[image: C:\Users\ijovic\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\gemue_logo_cmyk_0-100-100-0_300dpi (002).jpg] (
Corporate Communication
Ivona Jovic
Tel.: +49 (0) 7940 123-708
Fax: +49 (0) 7940 123-487
E-Mail: ivona.jovic@gemue.de
) (
プレスリリース
)								                          Corporate Communication
Ivona Jovic
Tel.: +49 (0) 7940 123-708
Fax: +49 (0) 7940 123-487
E-Mail: ivona.jovic@gemue.de
プレスリリース


[image: C:\Users\ijovic\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\gemue_logo_cmyk_0-100-100-0_300dpi (002).jpg]				              

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG • Fritz-Müller-Str. 6-8 • D-74653 Ingelfingen	Seite 1 von 2
Tel.: +49 (0) 7940 123-0 • Fax: +49 (0) 7940 123-192
www.gemu-group.com

Kommanditgesellschaft: Sitz 74653 Ingelfingen, Registergericht Stuttgart HRA 590394; Komplementärin: Gebr. Müller GmbH, Sitz 74653 Ingelfingen, Registergericht Stuttgart HRB 590215
Geschäftsführer: Fritz Müller, Gert Müller, Stephan Müller
Ust.-ID-Nr.: DE 146281082 • Steuer-Nr.: 76050/04341

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG • Fritz-Müller-Str. 6-8 • D-74653 Ingelfingen	Seite 2 von 2
Tel.: +49 (0) 7940 123-0 • Fax: +49 (0) 7940 123-192
www.gemu-group.com

Kommanditgesellschaft: Sitz 74653 Ingelfingen, Registergericht Stuttgart HRA 590394; Komplementärin: Gebr. Müller GmbH, Sitz 74653 Ingelfingen, Registergericht Stuttgart HRB 590215
Geschäftsführer: Fritz Müller, Gert Müller, Stephan Müller
Ust.-ID-Nr.: DE 146281082 • Steuer-Nr.: 76050/04341
GEMÜ 567 BioStar control コントロールバルブのアクチュエーターと呼び径のラインナップを拡張

アセプティックコントロールバルブ GEMÜ 567 BioStar control の呼び径が DN25 まで，最大流量が 15m³/h まで拡張されました。さらに電動アクチュエータータイプが加わりました。

バルブ，計測および制御システムのリーディングカンパニーである GEMÜ は，まったく新しいシール技術を開発し，定評あるアセプティックバルブの製品ラインナップに，高精度なコントロールバルブを加えました。GEMÜ PD（プラグダイアフラム）テクノロジーをベースにした 567 Biostar コントロールバルブは，製薬，食品，バイオテクノロジー分野における小量の流体制御に特化した, 新世代バルブとして設計されました。
PD テクノロジーにより，アクチュエーターの摺動部品は接液部から分離されます。また，この密閉隔離によって，圧力がかかった状態でも流体を汚染することなくアクチュエーターを交換することが可能です。

既存の手動式および空気操作式アクチュエーターに加えて，新しく電動式アクチュエータータイプが開発されました。電動式のGEMÜ 567 Biostar コントロールバルブは世界初の瞬間制御に対応可能なコントロールバルブです。PD テクノロジーとステンレス製電動アクチュエーターの組み合わせによりこのバルブは，圧縮空気を使用しない場合や，高い制御精度とスピードが特に求められる場合に，製薬およびバイオテクノロジー分野における小量制御のための最適な選択肢となります。PD ダイアフラムのすぐれた耐久性（700 万回以上の開閉動作），ローメンテナンス構造，流体が存在する状態でのアクチュエーター交換が可能になったことにより，プラントの寿命を大幅に延ばすことができます。呼び径のラインナップが DN 25 まで拡張されたことで，kv 値の範囲も約 15 m³/h まで高められました。

GEMÜ 567 Biostar control バルブは，製薬，バイオテクノロジーならびに食品および飲料産業の無菌プラントと同様に，一般産業のプロセスおよび腐食性流体に至るすべての制御プロセスでの使用を想定しています。PTFE シールシステムによって油や脂肪を含む流体にも問題なく使用できます。このバルブは，医薬および食品製造プロセス（牛乳，ヨーグルト，チーズ製造），化粧品分野において小量の流体を正確に制御することに適しています。様々なアクチュエーター，バスシステムおよび制御システムを組み合わせることが可能なため，瞬時のアプリケーションを含む，あらゆるプロセスにおいてお客様の要件に合わせて適合することができます。
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