Lo/ 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Elektrischer Anschluss

1220 1221

Elektrischer Anschluss

Gefahr durch Stromschlag!
A » Verletzungen oder Tod (bei Betriebsspannung
groBer als Schutzkleinspannung) drohen.

® Elektrischer Anschluss nur durch Elektro-
Fachkraft.

schalten.
® Schutzleiter anschlieBen.

1222

® Kabel vor elektrischem Anschluss spannungsfrei

1. Kabel durch Klemmschraube 1, Druckring 2, Dichtung 3 und

das Gehause der Geratesteckdose 4 flihren.

Elektrischer Anschluss

2. Kabel an entsprechenden Klemmen des Klemmenblocks
anschlieBen.

1223 1224

3. Klemmenblock in Gehause der Geratesteckdose 4 (nach DIN
EN 175301-803 A, friiher DIN 43650) stecken, bis er hérbar

einrastet.
4. Darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
Klemmschraube 1 der Geratesteckdose 4 anziehen.
Geratesteckdose 4 und Dichtung 6 auf Geratestecker 7
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stecken.
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Geratesteckdose anschlieBen

7. Befestigungsschraube 5 mit ca. 0,6 Nm anziehen.

= Ein zu hohes Drehmoment kann zum Ausreilten
des Gewindes flhren.

.

Befestigungsschraube anziehen

Typenschild
Gerateversion  Ausfilhrung geméR Bestelldaten
| geratesperzifische Daten

Je nach Geratesteckdosentyp und Spannung sind
unterschiedliche Anschlisse vorhanden.
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Anschluss an Klemmblock

Versorgungsspannung (+)

Versorgungsspannung
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Schutzleiter
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Rickmeldenummer

Artikelnummer Seriennummer

Der Herstellungsmonat ist unter der Riickmeldenummer
verschllsselt und kann bei GEMU erfragt werden.
Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.
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Lo/ 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Elektricke pripojeni

1220 1221 1222 1223 1224
Elektrické pripojeni 3. Zasurite svorkovnici do pfistrojové zasuvky 4 (podle DIN EN
X7 175301-803 A, dfive DIN 43650), aby slysitelné zaskodila.
' NEBEZPECI 4. Dbejte na to, abyste kabel nepfiskfipli.
Nebezpeci urazu elektrickym proudem! 5. Utahnéte upinaci $roub 1 pfistrojové zasuvky 4.
» Hrozi poranéni nebo usmrceni (pokud je provozni | 6. Pfistrojovou zasuvku 4 a tésnéni 6 nasad'te na konektor
napéti vétsi nez minimalni jistici napéti). pristroje 7.
® Elekirické pfipojeni smi provadét pouze odborny
elektrikar.
® Kabel je pred elektrickym pfipojenim nutné 4
odpoijit od napéti.
® Pfipojte ochranny vodic. 6 —
1. Vedte kabel upinacim roubem 1, piitlaénym krouzkem 2, ’ L
tésnénim 3 a pfistrojovou zasuvkou 4. Pfipojeni pfistrojové zasuvky

7. Upevnovaci Sroub 5 utdhnéte utahovacim momentem cca
0,6 Nm.

> Prili§ velky utahovaci moment miize zpUsobit
strzeni zavitu.
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Utahnéte upeviiovaci Sroub

Elektrické pfipojeni

2. Pfipojte kabel k pfislusnym svorkam na svorkovnici.

= V zavislosti na typu pfistrojové zasuvky a napéti
jsou k dispozici rlizné pfipoje.

PFipojeni ke svorkovnici

Napajeci napéti (+)

Napajeci napéti
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Ochranny vodi¢
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