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Tableau de la pression de vapeur Eau

Tableau de pression: Vapeur d‘eau en état de saturation Valeurs spécifiques
Pression Température Contenu Chaleur Contenu ther- Volume Densité
vapeur saturée thermique eau d‘évaporation mique vapeur vapeur vapeur
Surpression Pression absolue
P P, t h’ r h¢¢ v P
bar psi kPa bar psi kPa °C o7 kJ/kg kJ /kg kJ /kg m®/ kg kg/m®
0,01 0,15 1 7 44,6 29,34 2485 2514 129,2 0,008
0,05 0,73 5 329 91,2 137,8 2424 2562 28,19 0,036
0,1 1,45 10 458 14,4 191,8 2393 2585 14,67 0,068
0,2 2,90 20 60,1 140,2 251,5 2358 2610 7,65 0,131
La surpression est 03 435 30 691 1564 289,3 2336 2625 5,229 0191
relative a une
pression absolue 0,4 5,80 40 75,9 168,6 3177 2319 2637 3,993 0,250
de 1bar (14,5 psi) 05 725 50 81,3 1783 340,6 2305 2646 3,24 0,309
0,6 8,70 60 86 186,8 359,9 2294 2654 2,732 0,366
0,7 10,15 70 90 194,0 376,8 2283 2660 2,365 0,423
0,8 11,60 80 93,5 200,3 391,7 2274 2666 2,087 0,479
0,9 13,05 90 96,7 206,1 405,2 2266 2671 1,869 0,535
0] 0,00 (0] 1 14,50 100 99,6 21,3 417 2258 2675 1,694 0,590
0,1 1,45 10 11 15,95 10 102,3 216,1 429 2251 2680 1,549 0,646
0,2 2,90 20 1,2 17,40 120 104,8 220,6 439 2244 2683 1,428 0,700
0,3 4,35 30 1,3 18,85 130 1071  224,8 449 2238 2687 1,325 0,755
0,4 5,80 40 1.4 20,31 140 109,3 228,7 458 2232 2690 1,236 0,809
0,5 7,25 50 1,5 21,76 150 ma4a 232,5 467 2226 2693 1,158 0,863
0,6 8,70 60 1,6 23,21 160 13,3 2359 475 2221 2696 1,091 0,917
0,7 10,15 70 17 24,66 170 15,2 2394 483 2216 2699 1,031 0,97
0,8 11,60 80 1.8 26,11 180 16,9 2424 491 221 2702 0,977 1,023
0,9 13,05 90 19 27,56 190 18,6 245,55 498 2206 2704 0,929 1,076
1 14,50 100 2 29,01 200 120,2 2484 505 2201 2706 0,885 1,129
1.5 21,76 150 2,5 36,26 250 1274 2613 535 2181 2716 0,718 1,392
2 29,01 200 3 43,51 300 133,5 2723 561 2163 2724 0,606 1,651
2,5 36,26 250 3,5 50,76 350 138,9 2820 584 2147 2731 0,524 1,908
3 43,51 300 4 58,02 400 143,6 290,5 605 2133 2738 0,462 2,163
3,5 50,76 350 4,5 65,27 450 1479 298,2 623 2120 2743 0,414 2,417
4 58,02 400 5 72,52 500 151,8 305,2 640 2107 2747 0,375 2,669
4,5 65,27 450 5,5 79,77 550 1565,5 31,9 656 2096 2752 0,343 2,92
5 72,52 500 6 8702 600 158,8 3178 670 2085 2755 0,316 3,17
6 87,02 600 7 101,63 700 165 329,0 697 2065 2762 0,273 3,667
7 101,63 700 8 116,03 800 170,4 3387 721 2046 2767 0,240 4,162
8 116,03 800 9 130,63 900 1754 3477 743 2029 2772 0,215 4,655
9 130,53 900 10 145,04 1000 1799 355,8 763 2013 2776 0,194 5,147
10 145,04 1000 1l 159,54 1100 1841 363,4 781 1999 2780 0,177 5,637
n 189,54 1100 12 174,05 1200 188 370,4 798 1984 2782 0,163 6,127
12 174,05 1200 13 188,55 1300 191,6 376,9 815 1971 2786 0,151 6,617
13 188,55 1300 14 203,05 1400 195 3830 830 1958 2788 0,141 7106
14 203,05 1400 15 21756 1500 198,3 3889 845 1945 2790 0,132 7,596
15 217,56 1500 16 232,06 1600 2014 3945 859 1933 2792 0,124 8,085
16 232,06 1600 17 246,56 1700 204,3 3997 872 1921 2793 017 8,575
17 246,56 1700 18 261,07 1800 2071 4048 885 1910 2795 0,110 9,065
18 261,07 1800 19 275,57 1900 209,8 4096 897 1899 2796 0,105 9,655
19 275,57 1900 20 290,08 2000 2124 4143 909 1888 2797 0,100 10,05
20 290,08 2000 21 304,58 2100 2149 4188 920 1878 2798 0,095 10,54
24 348,09 2400 25 362,59 2500 2239 435,0 962 1839 2801 0,080 12,51
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