GEITILH

GEMU 202
Elektrisch betatigtes Magnetventil

Merkmale

+ Einsetzbar bei sauberen und leicht verschmutzten Medien
+ Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb

+ Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkorpers
aus der Rohrleitung

Beschreibung

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMU 202 besitzt einen vollstandig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die
Abdichtung zum Magnetanker erfolgt iber einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusatzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ven-
tilkorper ist in verschiedenen Werkstoffen als Durchgangskdorper verfligbar.

Technische Details

+ Medientemperatur: 10 bis 60 °C

+ Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C

+ Betriebsdruck: 0 bis 2 bar

+ Nennweiten: DN 10 bis 15

+ Anschlussarten: Gewinde

+ Anschlussnormen: DIN | ISO

+ Korperwerkstoffe: PVC-U, grau | PVDF

+ Versorgungsspannungen: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
+ Schutzart: IP 65

+ Konformitaten: UL Recognized US
Technische Angaben abhdngig von der jeweiligen Konfiguration
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Produktlinie

Produktlinie

GEMU 52 GEMU 102 GEMU 202 GEMU 205 GEMU 225
Nennweiten DN 6 bis 10 DN 10 bis 15 DN 10 bis 50 DN 15 bis 50
Spannung
120 V AC, 50/60 Hz ° ° ° ° °
230 V AC, 50/60 Hz ) ) o ) )
24V AC, 50/60 Hz o ° ° ° °
24V DC ° ° ° ° °
Medientemperatur * 10 bis 60 °C 10 bis 60 °C 10 bis 60 °C 10 bis 60 °C 10 bis 60 °C
Betriebsdruck * 0 bis 6 bar 0 bis 4 bar 0 bis 2 bar 0 bis 6 bar 0 bis 6 bar
Anschlussarten
Armaturenverschraubung - - - ° °
Gewinde ) ) ) ) -
Klebemuffe - ) - ) -
Stutzen - - - ° )
Korperwerkstoffe
PVC-U, grau ) ® ) ) =
PVC-U - - - - °
PVDF ° ° ° ° -

* je nach Ausfiihrung und/oder Betriebsparametern

Produktbeschreibung
1

1 Geratesteckdose PA

2 Spulengehéuse RE

3 Verschraubung Ventilgehduse PVC-U, grau oder PVDF

4 Ventilkorper PVC-U, grau oder PVDF
Dichtwerkstoffe FKM, PTFE oder EPDM

GEMU 202 2/10 WWW.gemu-group.com



Produktbeschreibung

Schnittbild
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GEMU CONEXO

GEMU CONEXO

Das Zusammenspiel von Ventilkomponenten, die mit RFID-Chips versehen sind, und eine dazugehdrige IT-Infrastruktur, erhéht
aktiv die Prozesssicherheit.

i

Jedes Ventil und jede relevante Ventilkomponente, wie Kérper, Antrieb, Membrane und sogar Automatisierungskomponenten,
sind durch Serialisierung eindeutig riickverfolgbar und anhand des RFID-Readers, dem CONEXO Pen, auslesbar. Die auf mobilen
Endgeraten installierbare CONEXO App erleichtert und verbessert den Prozess der ,Installationqualification”, macht den War-
tungsprozess transparenter und besser dokumentierbar. Der Wartungsmonteur wird aktiv durch den Wartungsplan gefiihrt und
hat alle dem Ventil zugeordneten Informationen wie Werkszeugnisse, Priifdokumentationen und Wartungshistorien direkt ver-
fligbar. Mit dem CONEXO Portal als zentrales Element lassen sich samtliche Daten sammeln, verwalten und weiterverarbeiten.

Weitere Informationen zu GEMU CONEXO finden Sie auf:
WWW.gemu-group.com/conexo

Bestellung
GEMU Conexo muss separat mit der Bestelloption ,CONEXO" bestellt werden.
Anbringung des RFID-Chips

RFID-Transponder

Verfiigbarkeiten

Spannung/Frequenz

24V 50/60 Hz
120V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
24V DC

X | X X | X
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http://www.gemu-group.com/conexo

Bestelldaten

Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Ubersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfligbarkeit prifen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Bestellcodes
1Typ Code 7 Steuerfunktion Code
Magnetventil, direktgesteuert 202 stromlos geschlossen (NC) 1
2DN Code 8 Spannung Code
DN 10 10 24V 24
DN 15 15 120V 120
230V 2
3 Gehauseform Code 30 30
Zweiwege-Durchgangskaorper D 9 Frequenz Code ‘
DC DC
4 Anschlussart Code
50-60 Hz 50/60
Gewindemuffe DIN ISO 228 1
10 Sonderspezifikation Code
5 Werkstoff Ventilkorper Code : ‘
ST UL-Zulassung u
PVC-U, grau 1
Ohne
PVDF 20
: 11 CONEXO Code |
6 Dichtwerkstoff Code - - - —
Integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung  C
FKM 4 und Riickverfolgbarkeit
PTFE
EPDM 14
Bestellbeispiel
Bestelloption Code ‘ Beschreibung ‘
1 Typ 202 Magnetventil, direktgesteuert
2DN 10 DN 10
3 Geh&useform D Zweiwege-Durchgangskorper
4 Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
5 Werkstoff Ventilkdrper 1 PVC-U, grau
6 Dichtwerkstoff 4 FKM
7 Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC)
8 Spannung 230 230V
9 Frequenz 50/60 50-60 Hz
10 Sonderspezifikation Ohne
11 CONEXO C Integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Riickver-
folgbarkeit
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Technische Daten

Technische Daten
Medium
Betriebsmedium: Aggressive, neutrale, gasférmige und fliissige Medien, die die physikalischen und chemischen Ei-

genschaften des jeweiligen Gehaduse- und Dichtwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.

Temperatur
Medientemperatur: 10—60°C

Umgebungstemperatur: 10—40°C

Lagertemperatur: 0—40°C

Druck

Betriebsdruck: DN 10: 0,5 bis 2,0 bar
DN 15: 0,25 bis 1,0 bar
DN10

Temperatur [°C]
10 20 25 70 80 90 100

PVC-U - = - 1200 200 200 200 160 120 070 030 - = = | =
PVDF 2,00 2,00 2,00 200 200 200 200 180 160 1,42 1,26 1,08 094 0,720,550

DN15

Temperatur [°C]
5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

zulissiger Betriebsdruck [bar]

PVC-U - = - /100 1,00 1,00 1,00 080 060 035 015 - = = | =
PVDF 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 09 080 071 063 0,54 047 0,360,25

Samtliche Druckwerte sind in bar — Uberdruck. Betriebsdruckangaben wurden mit statisch einseitig anstehen-
dem Betriebsdruck bei geschlossenem Ventil ermittelt. Fiir die angegebenen Werte ist die Dichtheit am Ventil-
sitz und nach auBBen gewahrleistet.

Angaben zu beidseitig anstehenden Betriebsdriicken und fiir Reinstmedien auf Anfrage.

Kv-Werte: DN 10: 1,70 m3/h
DN 15: 2,30 m3/h

Leckrate: Sitzdichtung ‘ Priifverfahren Leckrate Priifmedium
EPDM, FKM, PTFE | DIN EN 12266-1 ‘ P12 A Luft

Produktkonformitaten

Druckgeraterichtlinie: 2014/68/EU - Druckgerat gemal Artikel 4, Absatz 3, ausgelegt nach "guter Ingenieurspraxis”
RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

Niederspannungs- 2014/35/EU

richtlinie:

Zulassungen: UL-Zulassung, UR (recognized) Y10Z2
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Technische Daten

Zulassungen: Nur bei:
50Hz:24V,42V,48V,110V,220V, 240V
60 Hz:24V,110V,120V, 220V, 240 V
DC: 12V, 24V,48V,110V,120V

Mechanische Daten

Schutzart: IP 65

Gewicht: 907 g

Kabelverschraubung: PG 11

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme: Anzug / Halten Wechsel- und Gleichspannung: 14,0 W / 15,25 W (mit UL-Zulassung)

Zulassige Spannungsab-  +10 % nach VDE 0580

weichung:

Einschaltdauer: 100 % ED

Beschaltungshinweis: Besondere Beschaltungen auf Anfrage. Bei Verwendung von elektronischen Schaltern und Zusatz-
beschaltung ist zu beachten, dass unzuldssige Reststrome durch geeignete Auslegung vermieden
werden.

Installationshinweis: Achtung: Bei Wechselstrom-Ausfiihrung muss eine Geratesteckdose mit eingebautem Briicken-

gleichrichter verwendet werden (im Lieferumfang enthalten).
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Abmessungen

Abmessungen
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Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Anschlussplan fiir Geratesteckdose

7Versorgungsspannung

Zubehor
GEMU 2026
H g ' Geratesteckdose
o GEMU 2026 sind Geratesteckdosen mit Leuchtmittel sowie mit oder ohne Entstérung. Diverse Ausfiihrun-
IE_ ! gen verfligbar. Bei Gleichspannungsausfiihrung mit Briickengleichrichter ist der Stecker verpolungssicher.

& Der Lieferungumfang umfasst eine Flachdichtung aus NBR sowie einer M3x35 Zentralschraube
2026000Z AM1600S2 2C1 24V DC, M16, Suppressordiode, 2-polig 88668463
2026000Z AM16G0S2 2C1 24V DC, M16, LED griin, Suppressordiode, 2-polig 88668468
2026000Z AM16GBV2 2C1 24V DC, M16, LED griin, Brickengleichrichter, Varistor, 2-polig 88668469
2026000Z AM16GBS2 2C1 24V DC, M16, LED griin, Briickengleichrichter, Suppressordi- 88668470

ode, 2-polig
2026000Z AM16G002 2C1 24V DC, M16, LED griin, 2-polig 88668471
2026000Z AM16G0V2 2C1 24V DC, M16, Varistor, LED griin, 2-polig 88668473
2026000Z AM160BV2 214 230V 50/60Hz, M16, Briickengleichrichter, Varistor, 2-polig 88668464
2026000Z AM160002 214 230V 50/60Hz, M16, 2-polig 88668465
2026000Z AM160003 2L4 230V 50/60Hz, M16, 3-polig 88668466
2026000Z AM160002 2L.42M 230V 50/60Hz, M16, 2-polig, 2 m Kabel 88668474
2026000Z AM160002 2L.45M 230V 50/60Hz, M16, 2-polig, 5 m Kabel 88668475
2026000Z AM16Y002 2L4 230V 50/60Hz, M16, LED gelb, 2-polig 88668476
2026000Z AM16Y0S2 2L4 230V 50/60Hz, M16, LED gelb, Suppressordiode, 2-polig 88668477

Ausfiihrung abhéngig von gewéhlter Produktkonfiguration. Kontaktieren Sie GEMU.
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GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Miiller-Platz 1 D-74635 Kupferzell

Tel. +49 (0)7940 123-0 - info@gemue.de
Www.gemu-group.com

Anderungen vorbehalten | 10.2026 | 88533056
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