
Další informace
Webcode: GW-1441

GEMÜ 1441 cPos-X
Inteligentní elektropneumatický regulátor polohy

Charakteristické vlastnosti
• Dvouvodičová připojovací technologie
• Rychlé uvedení do provozu díky vyvážené předběžné

konfiguraci
• Volitelně k dispozici je možnost komunikace přes protokol

HART
• K dispozici je bezpečnostní funkce „Fail safe“ a „Fail freeze“
• Komunikace BLE pro dálkový přístup a konfiguraci
• Při ustáleném stavu nespotřebovává téměř žádný vzduch

Popis
GEMÜ 1441 cPos-X představuje inteligentní, digitální a elektropneumatický regulátor polohy v dvouvodičovém provedení
a slouží k řízení pneumaticky ovládaných procesních ventilů. Lze ho kombinovat s jednočinnými nebo dvojčinnými lineárními
zdvihovými pohony nebo kyvnými pohony. Díky tomu ho lze mimo jiné používat pro membránové, sedlové a membránové
sedlové ventily a dále pro kulové kohouty a uzavírací klapky. Regulátor polohy disponuje robustním pláštěm s chráněným LCD
displejem pro stavové informace. Pro účely konfigurace a detailní informace lze regulátor polohy ovládat přes dálkový přístup
pomocí mobilního koncového zařízení.

Technické detaily
• Teplota okolí:  -10 až 60 °C
• Provozní tlak:  1,5 až 7 bar
• Působení:  dvojčinný l Jednočinný
• Průtok:  115 Nl/min
• Měřicí rozsah lineární:  2 až 75 mm
• Měřicí rozsah radiální:  0 až 90°
• Napájecí napětí:  přes signál požadované hodnoty
• Druhy elektrického připojení:  Kabelové šroubení M16 l Konektor M12
• Druhy komunikace:  BLE l HART
• Shoda:  ATEX l FCC l HART l IECEx l UL značka
Technické specifikace v závislosti na příslušné konfiguraci
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Produktová řada

GEMÜ 1434
µPos

GEMÜ 1436 eco
cPos

GEMÜ 1435
ePos

GEMÜ 1436
cPos

GEMÜ 1441
cPos-X

Druh regulátoru Regulátor polohy Regulátor polohy Regulátor polohy Regulátor polohy
a procesu

Regulátor polohy

Napájecí napětí 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC přes signál
požadované

hodnoty

Průtok 15 Nl/min 100 Nl/min
84 Nl/min

50 Nl/min
90 Nl/min

100 Nl/min
172 Nl/min
84 Nl/min

115 Nl/min

Teplota okolí 0 až 60 °C 0 až 60 °C -20 až 60 °C 0 až 60 °C -10 až 60 °C

Materiál krytu Horní díl tělesa:
PP / dolní díl

tělesa: hliník nebo
nerezová ocel

Horní díl tělesa:
PSU / spodní díl

tělesa: PP30

hliník Horní díl tělesa:
PSU / spodní díl

tělesa: PP30

Díly pláště: PA/
průzor: PC

Řídicí funkce pohonu ventilu

dvojčinný - - l l l

Jednočinný l l l l l

Měřicí rozsah max. 30 mm,
lineární

max. 30 mm,
lineární

max. 50 mm,
lineární

max. 75 mm,
lineární

max. 90°, radiální

max. 30 mm,
lineární

max. 50 mm,
lineární

max. 75 mm,
lineární

max. 90°, radiální

max. 30 mm,
lineární

max. 50 mm,
lineární

max. 75 mm,
lineární

max. 90°, radiální

max. 75 mm,
lineární

max. 90°, radiální

Možnosti ovládání žádná žádná Tlačítka na výrobku Tlačítka na výrobku Aplikace přes
Bluetooth

Zobrazení na výrobku Kontrolky LED Kontrolky LED LCD displej,
podsvícený

LCD displej,
podsvícený

LCD displej

Funkce zobrazení Indikace stavu Indikace stavu Indikace stavu
Konfigurace

Indikace stavu
Konfigurace

Indikace stavu

Signál požadované hodnoty 1)

0–10 V l - l - -

0–20 mA l - l l -

4–20 mA l l l l l

Analogový zpětnovazební signál

0–10 V l - l - -

0–20 mA l - - l -

4–20 mA l l l l l

Druhy komunikace

BLE - - - - l

DeviceNet - - - l -

HART - - - - l

Profibus - - - l -

Produktová řada
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GEMÜ 1434
µPos

GEMÜ 1436 eco
cPos

GEMÜ 1435
ePos

GEMÜ 1436
cPos

GEMÜ 1441
cPos-X

ProfiNet - - - l -

bez l l l l -

Digitální vstupy - - - l l

Digitální výstupy - - l l l

1) Provedení podle konkrétního výrobku, viz objednací údaje

Popis produktu

Konstrukce

2

3

4

C

1

Pozice Název Materiály

1 Víko přístroje PA 6.6 Grivory

2 Průzor PC

3 Spodní díl tělesa PA 6.6 Grivory

4 Pneumatická deska PA 6.6 Grivory

C Conexo

Popis produktu
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GEMÜ CONEXO
Souhra ventilových komponent opatřených RFID čipy společně s příslušnou výpočetní a datovou infrastrukturou aktivně přispívá
k procesní bezpečnosti.

Každý ventil a každou příslušnou součást ventilu, jako je tělo, pohon, membrána a automatizační komponenty, je možné v rámci
série kdykoli dohledat, identifikovat a načíst pomocí čtečky RFID CONEXO Pen. Aplikace CONEXO App instalovaná na mobilních
koncových zařízeních usnadňuje a zlepšuje proces „instalační kvalifikace“ a přispívá k větší transparentnosti a dokumentaci
procesu údržby. Pracovník údržby je aktivně veden celým plánem údržby a má přímo k dispozici všechny informace, které
k ventilu přísluší – např. dílenské protokoly, zkušební dokumentaci a historii údržby. Pomocí portálu CONEXO jako centrálního
prvku je možné veškerá data shromažďovat, spravovat a dále zpracovávat.

Další informace o systému GEMÜ CONEXO najdete na:
www.gemu-group.com/conexo

Objednávka
Systém GEMÜ Conexo musí být objednaný samostatně s variantou „CONEXO“.

GEMÜ CONEXO

http://www.gemu-group.com/conexo


Objednací údaje
Objednací údaje představují přehled standardních konfigurací.

Před objednáním ověřte dostupnost. Další konfigurace na vyžádání.

Upozornění: Pneumatické spojovací díly (šroubení a tlaková hadice) pro spojení mezi procesním ventilem a regulátorem polohy
jsou přiloženy k regulátoru.

Upozornění: Pro montáž je zapotřebí montážní sada, která je specifická pro daný ventil. Pro sestavení montážní sady je třeba
uvést typ ventilu, jmenovitou světlost, řídicí funkci a velikost pohonu.

Objednací kódy
1 Typ Kód
2vodičový 1441 cPos-X 1441

2 Průmyslová sběrnice Kód
Bez 000

HART HAR

3 Příslušenství Kód
Automatizační produkt A

4 Způsob fungování Kód
Jednočinný (Fail safe) 1

Dvojčinný (Fail safe) 3

Jednočinný blokovací (Fail freeze) 5

Dvojčinný blokovací (Fail freeze) 6

5 Provedení přístroje Kód
Regulátor polohy SA2

6 Druh signálu Kód
4–20 mA A

7 Připojení pneumatického systému Kód
G 1/8 s 6 mm zásuvnou spojkou 3

G 1/8 s 1/4" zásuvnou spojkou U

8 Volitelný doplněk Kód
Digitální vstup a výstup 0

Analogový výstup, digitální vstup a výstup C

9 Elektrické připojení Kód
Konektor zařízení M12 1

Kabelové šroubení M16 × 1,5 2

10 Průtok Kód
115 Nl/min 2

11 Provedení snímače dráhy Kód
Potenciometr, délka 75 mm 075

Potenciometr externí,
konektor M12

S01

12 Provedení Kód
bez

Oblast média vyčištěná pro aplikaci laku,
díly zavařené do fólie

0101

Invertovaný směr působení,
pro kyvné armatury, řídicí funkce NO (2)

6960

13 Zvláštní provedení Kód
bez

UL schválení U

ATEX (2014/34/EU), IECEx X

14 CONEXO Kód
integrovaný RFID pro elektronickou identifikaci
a možnost sledování

C

Objednací údaje
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Příklad objednávky
Možnost objednání Kód Popis

1 Typ 1441 2vodičový 1441 cPos-X

2 Průmyslová sběrnice 000 Bez

3 Příslušenství A Automatizační produkt

4 Způsob fungování 1 Jednočinný (Fail safe)

5 Provedení přístroje SA2 Regulátor polohy

6 Druh signálu A 4–20 mA

7 Připojení pneumatického systému 3 G 1/8 s 6 mm zásuvnou spojkou

8 Volitelný doplněk 0 Digitální vstup a výstup

9 Elektrické připojení 1 Konektor zařízení M12

10 Průtok 2 115 Nl/min

11 Provedení snímače dráhy 075 Potenciometr, délka 75 mm

12 Provedení bez

13 Zvláštní provedení bez

14 CONEXO C integrovaný RFID pro elektronickou identifikaci a možnost sledování

Objednací údaje
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Technické údaje

Médium
Provozní médium: tlakový vzduch a neutrální plyny

Obsah prachu: Třída 4, max. velikost částic 15 μm, max. hustota částic 5 mg/m³

Tlakový rosný bod: Třída 4 (10 K pod teplotou okolí)

Obsah oleje: Třída 4, max. koncentrace oleje 25 mg/m³
třídy kvality podle DIN ISO 8573-1

Teplota
Teplota okolí: -10 — 60 °C

Skladovací teplota: -10 — 60 °C

Tlak
Provozní tlak: 1,5 — 7 bar

Ze strany UL byla zkontrolována pouze odolnost proti přetlaku.
Hodnota působícího tlaku nesmí překročit maximální řídicí tlak procesního ventilu.

Průtok: 115 Nl/min (při 25 °C; 6->5 bar)

Spotřeba vzduchu: ≤ 0,4 Nl/min při 25 °C (v ustáleném stavu)

Shody produktu
Směrnice o strojních
zařízeních:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Ochrana proti výbuchu: ATEX (2014/34/EU)
IECEx

Charakteristika ATEX: Plyn:  II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certifikát: IBExU23ATEX1002 X
Notifikovaná osoba: IBExU, č. 0637

Charakteristika IECEx: Plyn:  Ex ib IIB T4 Gb
Certifikát: IECEx IBE 22.0016 X

Směrnice RoHS: 2011/65/EU

Směrnice o bezdrátových
zařízeních (RED):

2014/53/EU
Použité normy:
Norma o využívání
bezdrátových frekvencí:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) pro
bezdrátová zařízení
a služby:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Elektrická bezpečnost: EN 61010-1:2010 + A1:2019 +
A1:2019/AC:2019

Směrnice o bezdrátových
zařízeních USA:

FCC

Technické údaje
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UL schválení: UL schválení (listed): UL 61010-1, CAN/CSA No. 61010-1-12

Mechanické údaje
Montážní poloha: libovolná

Hmotnost: Cca 970 g

Snímač dráhy: Integrováno pro přímou montáž, k dispozici možnost externí montáže

Provedení snímače dráhy

Snímací rozsah: 0–75 mm

Pracovní rozsah: 0–75 mm

Odpor: 5 kΩ

Nejmenší změna snímače dráhy: 3 % (relevantní pouze při inicializaci)

Přiřazení snímače dráhy
Vřeteno/poloha ventilu

Zasunuto (nahoře) ≙ 100 % (ventil otevřen)
Vysunuto (dole) ≙ 0 % (ventil uzavřen)

Akustické údaje
Zvukové emise: > 85 dB(A)

Podmínky použití
Podmínky prostředí: Použití ve vnitřních prostorech (platí pouze pro UL)

Použití pouze v suchém prostředí (platí pouze pro UL)

Výška: do 2 000 m (n. m.)

Relativní vlhkost vzduchu: maximálně 95 %, nekondenzující

Krytí: IP 65 podle EN 60529 (nehodnoceno ze strany UL)
Typové určení: 1

Stupeň znečištění: 3 (Pollution Degree)

Technické údaje
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Elektrické údaje
Upozornění k napájecímu napětí v následujících kapitolách 6.8.1 až 6.8.4 (platí pouze pro UL):
• Síťová zařízení třídy 2 podle UL1310.
• Bezpečné malé napětí / napájecí zdroj s omezeným výkonem.
• Bezpečné malé napětí / elektrické obvody s omezenou energií.
Zákazník musí realizovat jednu ze tří výše uvedených možností.

Elektrické napájení / vstup požadované hodnoty
Napájecí proud: přes signál požadované hodnoty

Upozornění: Produkt není určen pro napájení pomocí zdroje napětí.

Příkon: < 0,3 W

Ochrana proti zkratu: ano (max. do 30 V DC) (nehodnoceno ze strany UL)

Zatížitelnost: 100 % ED

Třída ochrany: III

Vstup požadované
hodnoty:

4–20 mA

Druh vstupu: pasivní

Napájení zátěže: typicky 11,2 V DC
(odpovídá 560 Ω při 20 mA)
max. 12 V DC
(odpovídá 600 Ω při 20 mA)

Přesnost/linearita: ≤ ±0,5 % v. E.

Posun teploty: ≤ ±0,1 % rozsahu

Rozlišení: 12 bit

Ochrana proti
přepólování:

ano

Ochrana proti přetížení: ano (do 30 V DC) (nehodnoceno ze strany UL)

Analogový výstup (volitelně)
Přesnost: ≤ ±1 % v. E.

Signál: 4–20 mA

Napájecí napětí: 10–30 V DC
10–26,4 V DC (platí pouze pro UL)

Druh výstupu: pasivní

Posun teploty: ≤ ±0,5 % v. E.

Rozlišení: 0,1 %

Ochrana proti zkratu: ano (nehodnoceno ze strany UL)

Ochrana proti přetížení: ano (do 30 V DC) (nehodnoceno ze strany UL)

Technické údaje
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Digitální vstup
Funkce: volitelné prostřednictvím softwaru

Druh vstupu: pasivní

Vstupní napětí: typ. 24 V DC (10–30 V DC)

Úroveň logicky ”1”: 10–30 V DC

Úroveň logicky ”0”: 0–4 V DC

Vstupní proud: typ. 6 mA DC

Digitální výstup
Digitální výstup: Varianta bez ATEX Varianta s ATEX

(zvláštní provedení X)

Upozornění: Maximální možný výstupní proud
< 14 mA.

Digitální výstup je konfigurovaný
pouze jako kontakt NAMUR

Funkce: Lze zvolit prostřednictvím softwaru

Napájecí napětí: Typ. 24 V DC (7–26,4 V DC) 8,2 V DC podle NAMUR

Druh výstupu: pasivní
zatížení: odporové, obecné použití (platí pouze pro UL)

Úroveň logicky „1“: vodivé Příkon > 2,1 mA

Úroveň logicky „0“: blokované Příkon < 1,2 mA

Vstup snímače dráhy (při délce snímače dráhy kód S01 – potenciometr externí)
Upozornění: Vstup snímače dráhy není galvanicky oddělen od napájecího napětí / vstupu požadované hodnoty.
Rozsah vstupních 
napětí:

0 až UP+

Napájecí 
napětí UP+:

typ. 0,48 V DC

Rozsah odporů externího
potenciometru:

1,8–6 kΩ (ideálně 5 kΩ ±20 %)

Technické údaje
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Ochrana proti výbuchu

Parametry jiskrové bezpečnosti

Vstup (elektrické napájení s lineární křivkou):

Přípojka Název Ui Ii Pi Ci Li

IW (XHART) IW 30 V 65 mA 150 nF 100 µH

Vstup (elektrické napájení s pravoúhlou charakteristikou):

Přípojka Název Ui Ii Pi Ci Li

IW (XHART) IW 24 V 65 mA 150 nF 100 µH

Pasivní výstupy (elektrické napájení s lineární křivkou):
Přípojka Název Ui Ii Pi Ci Li

DigIn DI 30 V 100 mA 1 W 250 nF 150 µH

DigOut DO 30 V 100 mA 1 W 250 nF 150 µH

Iout AO 30 V 90 mA 1 W 350 nF 150 µH

Upozornění: Vstupní hodnoty jsou definované pro výstupy (Ui, Ii, …). Tyto výstupy mají pasivní provedení (externě napájené
energií).

Aktivní výstupy (s lineární křivkou):

Přípojka Název Uo Io Po Co Lo Komentář

UP Výstup
snímače
dráhy

6 V 5 mA 30 mW 997 µF 100 µH Externí
odporový
snímač dráhy

Jiskrově bezpečné obvody

Pokud se řízení používá bez jiskrově bezpečných výstupů, lze používat následující bezpečnostní bariéry v kombinaci s GEMÜ
1441 cPos-X.
Bezpečnostní certifikáty uvedených bezpečnostních bariér si lze stáhnout na webové stránce GEMÜ u typu produktu 1441
v oblasti s certifikáty produktů.
Uvedené bezpečnostní bariéry slouží jako návrh. Podle charakteristik důležitých pro bezpečnost lze použít také bezpečnostní
bariéry od jiných výrobců.

Přípojka Označení Nutnost Objednací kód
regulátoru

GEMÜ číslo EDV
bezpečnostních

bariér

Výrobce Číslo výrobce

IW (XHART) IW Nutné Standard 99183964 R. Stahl 9004/01-200-050-001

Iout AO Volitelné Kód C 99183970
99183967

9001/03-280-000-101
9001/01-280-085-101

DigIn DI Nutné** Standard 99183967 9001/01-280-085-101

DigOut* DO Nutné** Standard 99183967 9001/01-280-085-101

Volitelné při měření
proudu

99183967
99183970

9001/01-280-085-101
9001/03-280-000-101

* Při použití digitálního výstupu musí být na straně řízení známo, zda se jedná o přípojku NAMUR.
** Pokud se nepoužívá přípojka DigIn nebo DigOut, nemusí být připojena žádná bezpečnostní bariéra.
Pokud má být propojení provedené prostřednictvím remote IO, lze použít následující bezpečnostní bariéry v kombinaci s GEMÜ
1441 cPos-X.

Přípojka Označení GEMÜ číslo EDV
bezpečnostních bariér

Výrobce Číslo výrobce Poznámky

IW (XHART) IW 99183964 R. Stahl 9004/01-200-050-001 Tato kombinace funguje
výhradně s remote I/O od
R.Stahl 9469/35-08-12

Technické údaje



www.gemu-group.com12 / 24GEMÜ 1441

Údaje regulátoru
Upozornění: Následující diagram platí pro ventily se standardním přiřazením polohy vřetena k poloze ventilu (viz. 'Mechanické
údaje', Stránka 8).
Regulační diagram: Výrobní nastavení / regulační charakteristiku je možné nastavit.
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Regulátor polohy 1441 cPos-X během inicializace automaticky rozpozná řídicí funkci ventilu
a nastaví se standardně tak, aby při signálu 4 mA byl ventil uzavřen*.
Přiřazení je dodatečně možné přenastavit pomocí parametrů. Standardně integrovaná funkce
těsného uzavření zajišťuje, aby se ventil při signálem dané předvolbě Ventil otevřít nebo zavřít
přemístil plně do koncové polohy.

* u dvojčinných ventilů závisí na pneumatickém pohonu

Údaje o regulátoru
polohy:

Regulační odchylka:
(mrtvá zóna)

1 % výrobní nastavení
0,1–25,0 % (pevně nastavitelné)
0,1–25,0 % (adaptivní automatické přizpůsobení)

Parametrizace: přes aplikaci nebo HART
Inicializace: automaticky přes magnetický spínač, aplikaci,

digitální vstup nebo HART
Funkce těsného uzavření: Zavřít: W ≤ 0,5 % Otevřít: W ≥ 99,5 % (změnitelné

v aplikaci)

Rozhraní: Bluetooth Low Energy HART

Funkce Parametrizace, konfigurace,
diagnostika

Parametrizace, konfigurace,
diagnostika

Stav zařízení prostřednictvím aplikace
1)

Protokol verze 7
stav zařízení prostřednictvím EDD

Předpoklad Kompatibilní chytrý telefon / tablet se
systémem Android nebo iOS 1)

• Apple iOS: od verze 11 nebo vyšší
• Android: od verze 7.0

(„Nougat“) nebo vyšší
• Bluetooth 4.0 LE nebo novější

-

1) Kompatibilní aplikaci GEMÜ lze stahovat z příslušných obchodů (Apple App Store, resp. Google
Play).

Technické údaje
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Specifické parametry bezdrátového přenosu
Kmitočet: 2,4 GHz (2,4 až 2,4835 GHz)

Výstupní výkon: Max. 11,2 dBm

Technologie: Bluetooth Low Energy (možné pouze v kombinaci s aplikací GEMÜ)

Rozměry

Regulátor polohy 1441

SW 27*

90,0
90,0

113,0

16
6,

2

* Provedení snímače dráhy, kód 075
M 16 × 1*

20
,3

*

Rozměry v mm

Upevňovací úhelník 1441 000 ZMP pro externí instalaci
Externí instalace (viz. Stránka 20)

60,0 115,0
92,0

Ø22,5

35,0

35
,0

3,
0

15
,0

Ø6,2

60
,0

Rozměry v mm

Rozměry
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Upevňovací třmen 1441 000 ZMB pro externí instalaci se snímačem dráhy GEMÜ 4231
pro externí instalaci
Externí instalace (viz. Stránka 21)

C

A

D

E E1

ØB

A ØB C D E E1

45,0 36,0 100,0 84,0 50,0 30,0

Rozměry v mm

Upevňovací úhelník 1441PTAZ pro přímou instalaci na kyvné pohony
Přímá instalace (viz. 'Přímá nástavba', Stránka 21)

X

Ø37

A

D

C

30

X

15
,5

W
H

Výška vlny
WH

Vzdálenost děr
D

A C

20,0 80,0 40,0 100,0

30,0 80,0 50,0 100,0

50,0 130,0 70,0 150,0

Rozměry v mm

Rozměry
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Připojení pneumatického systému

V1

V2

Připojení podle DIN ISO 1219-1 Označení Velikost

1 Napájecí přípojka Vnitřní závit G 1/8 1)

3 Odvětrání (s tlumičem hluku) Vnitřní závit G 1/8

V1 Škrticí klapka přiváděného a odváděného vzduchu
pro A1

-

V2 2) Škrticí klapka přiváděného a odváděného vzduchu
pro A2

-

2 Pracovní přípojka (1) pro procesní ventil
(řídicí funkce NC a NO)

Vnitřní závit G 1/8 1)

4 2) Pracovní přípojka (2) pro procesní ventil
(řídicí funkce DA)

Vnitřní závit G 1/8 1)

1) Přípojky určené k použití jsou z výroby osazeny zásuvnými šroubeními (podle objednacího kódu pro pneumatická vedení 6/4 mm nebo
1/4“).

2) přítomno pouze v případě způsobu fungování – dvojčinná funkce (kód 3, respektive 6).

Připojení pneumatického systému
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Elektrické připojení

Elektrické připojení s konektorem M12
Platí pouze pro UL:
• Všechny spojky M12 a kabely musí být dimenzované minimálně pro 60 V DC a 70 °C.
• U všech spojek M12 musí být dodrženy standardy UL2237 nebo UL2238 (PVVA/7, PVVA2/8, CYJV/7, CYJV2/8)
• Použité vodiče musí mít průřez 0,14 mm² nebo AWG 26.

Poloha konektoru zařízení

X1 X2 X3

Připojení X1

1

4

3

2

5

5pólový montážní konektor M12, kódování A

Pin Název signálu

1 Vstup požadované hodnoty Iw+ (proudová smyčka 4 až
20 mA) / volitelně HART

2 Vstup požadované hodnoty Iw− (proudová smyčka 4 až
20 mA) / volitelně HART

3 n. c.

4 Iout+, výstup skutečné hodnoty (4 až 20 mA / bez
interního napájení; pasivní) / volitelně

5 Iout−, výstup skutečné hodnoty (4 až 20 mA / bez
interního napájení; pasivní) / volitelně

Připojení X3

15
4

3

2

5pólový montážní konektor M12, kódování B

Pin Název signálu

1 DigIn +

2 DigIn -

3 n. c.

4 DigOut+

5 DigOut-

Elektrické připojení
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Volitelná možnost objednávky s externím potenciometrem skutečné hodnoty, kód S01
Připojení X2

1

54

3

2

5pólová montážní zásuvka M12, kódování A

Pin Název signálu

1 UP+, výstup potenciometru napájecího napětí (+)

2 UP, vstup potenciometru napětí jezdce

3 UP−, výstup potenciometru, napájecí napětí (−)

4 n. c.

5 n. c.

Elektrické připojení
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Elektrické připojení s kabelovou průchodkou
Upozornění: U provedení s externím potenciometrem skutečné hodnoty, kód S01, je k tomu účelu vždy připojen konektor na
přípojce X2.

Přípojka X1/X3:
Kabelové šroubení M16
Doporučený průměr kabelu:
Provedení s ochranou proti výbuchu (modré kabelové šroubení: 7–9 mm)
Provedení bez ochrany proti výbuchu (černé kabelové šroubení): 4–10 mm
Průřez vodičů: 0,5 až 2,5 mm² / AWG 20 až 12

IW AO DI DO

Svorka Popisek svorky Označení svorky Název signálu

1 IW+ Iw+ Iw+, vstup požadované hodnoty
(proudová smyčka 4 až 20 mA) / vol.
HART

2 IW– Iw– Iw−, vstup požadované hodnoty
(proudová smyčka 4 až 20 mA) / vol.
HART

3 AO+ Iout+ Iout+, výstup skutečné hodnoty (4 až
20 mA / bez interního napájení,
pasivní)

4 AO− Iout− Iout−, výstup skutečné hodnoty (4 až
20 mA / bez interního napájení;
pasivní)

5 DI+ DigIn+ Digitální vstup

6 DI− DigIn GND, digitální vstup

7 DO+ DigOut+ Digitální výstup

8 DO− DigOut− GND, digitální výstup

Elektrické připojení
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Bezpečnostní funkce
Bezpečnostní funkce

Fall
(klesajíc

í)

Chyba Přípojka A1 (2) Přípojka A2 (4)

1 Výpadek napájení Jednočinný Fail Safe: odvětrávající
Jednočinný Fail Freeze: blokující
Dvojčinný Fail Safe: odvětrávající
Dvojčinný Fail Freeze: blokující

Jednočinný: – (bez přípojky)
Dvojčinný Fail Safe: odvětrávající
Dvojčinný Fail Freeze: blokující

2 Výpadek přívodu stlačeného vzduchu Jednočinný Fail Safe: odvětrávající
Jednočinný Fail Freeze: blokující
Dvojčinný Fail Safe: odvětrávající
Dvojčinný Fail Freeze: blokující

Jednočinný: – (bez přípojky)
Dvojčinný Fail Safe: odvětrávající
Dvojčinný Fail Freeze: blokující

Bezpečnostní funkce však nenahrazuje specifická bezpečnostní zařízení pro konkrétní systém.

Nastavitelné bezpečnostní reakce

Chyba Přípojka A1 (2) Přípojka A2 (4)

Požadovaná hodnota < 4 mA
(nastavitelný rozsah pod požadovanou
hodnotu I min v rozsahu 0–22 mA)

Jedno- a dvojčinný:
Funkce nastavitelná
(Open, Close, Hold, Safe*)

Jednočinný: (bez přípojky)
Dvojčinný: Funkce nastavitelná
(Open, Close, Hold, Safe*)

Požadovaná hodnota > 20 mA
(nastavitelný rozsah pod požadovanou
hodnotu I max v rozsahu 0–22 mA)

Jedno- a dvojčinný:
Funkce nastavitelná
(Open, Close, Hold, Safe*)

Jednočinný: (bez přípojky)
Dvojčinný: Funkce nastavitelná
(Open, Close, Hold, Safe*)

* Safe = tovární nastavení. Při něm se pohon ventilu přemístí do své bezpečnostní polohy (u dvojčinného nedefinováno)

Bezpečnostní funkce
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Možnosti nástaveb

Nástavba regulátoru polohy na lineární pohony
Přímá nástavba
Pro přímou nástavbu regulátoru polohy na ventil s lineárním pohonem jsou zapotřebí následující komponenty
• Regulátor polohy GEMÜ 1441 v provedení snímače dráhy kód 075
• Specifická montážní sada pro daný ventil - GEMÜ 1441 S01 Z… pro montáž regulátoru polohy
(Při objednávce uveďte typ ventilu se jmenovitou velikostí a řídicí funkcí.)

Regulátor polohy
GEMÜ 1441 ... 075

Sedlový ventil GEMÜ

Externí instalace
Pro externí nástavbu regulátoru polohy na ventil s lineárním pohonem jsou zapotřebí následující komponenty
• Regulátor polohy GEMÜ 1441 v provedení snímače dráhy kód S01 (potenciometr externí)
• Snímač dráhy GEMÜ 4232 … 075… 4001
(Vybavení snímače dráhy závisí na použitém ventilu, délka kabelu závisí na požadované vzdálenosti mezi ventilem
a regulátorem polohy.)
• Specifická montážní sada pro daný ventil - GEMÜ 4232 S01 Z… pro montáž snímače dráhy
• Upevňovací úhelník GEMÜ 1441 000 ZMP (pro nástěnnou montáž) nebo GEMÜ 1441 000 ZMB (pro montáž na rovné plochy)

(vždy volitelně) pro upevnění regulátoru polohy
(Při objednávce uveďte typ ventilu se jmenovitou světlostí a řídicí funkcí. Dále uveďte požadovanou vzdálenost od místa
montáže regulátoru polohy)

Snímač dráhy
GEMÜ 4232 ... 030 / 050 / 075 ... 4001

Montážní sada snímače dráhy
GEMÜ 4232 S01 Z ...

Sedlový ventil GEMÜ

Regulátor polohy
GEMÜ 1441 ... S01

Upevňovací úhelník
GEMÜ 1441 000 ZMP

Možnosti nástaveb
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Nástavba regulátoru polohy na kyvné pohony
Přímá nástavba
Pro přímou nástavbu regulátoru polohy na ventil s kyvným pohonem jsou zapotřebí následující komponenty
• Regulátor polohy GEMÜ 1441 … 075
• Specifická montážní sada pro daný ventil – GEMÜ 1441PTAZXX 090 000 pro montáž regulátoru polohy
(Při objednávce uveďte typ ventilu s velikostí připojovací příruby pro pohon.)

Kyvný pohon GEMÜ

Regulátor polohy
GEMÜ 1441 ... 075

Upevňovací třmen
GEMÜ 1441 PTAZ

Externí instalace
Pro externí nástavbu regulátoru polohy na ventil s kyvným pohonem jsou zapotřebí následující komponenty
• Regulátor polohy GEMÜ 1441 v provedení snímače dráhy kód S01 (potenciometr externí)
• Snímač dráhy GEMÜ 4231...4001 (délka kabelu závisí na požadované vzdálenosti mezi ventilem a regulátorem polohy)
• Specifická montážní sada pro daný ventil 4231 PTAZ... 090 000 pro montáž snímače dráhy
• Upevňovací úhelník GEMÜ 1441 000 ZMP (pro nástěnnou montáž) nebo GEMÜ 1441 000 ZMB (pro montáž na rovné plochy)

(vždy volitelně) pro upevnění regulátoru polohy
(Při objednávce uveďte typ ventilu, s velikostí připojovací příruby pro pohon a řídicí funkcí. Dále uveďte požadovanou vzdálenost
od místa montáže regulátoru polohy.)

Kyvný pohon GEMÜ

Regulátor polohy
GEMÜ 1441 ... S01

Upevňovací úhelník
GEMÜ 1441 000 ZMP

Montážní sada
GEMÜ 4231 PTAZ

Snímač dráhy 
GEMÜ 4231...4001

Možnosti nástaveb
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Příslušenství
GEMÜ 1441000ZMA

Programovací magnet
Programovací magnet slouží k spuštění automatické inicializace.

Název pro objednání Označení Obj. číslo

1441000ZMA Programovací magnet 88797237

GEMÜ 1441 S02 Z

Připojovací sada
Připojovací sada 1441 S02 Z … slouží k elektrickému připojení regulátoru polohy GEMÜ 1441  k řídicí
jednotce. Sada se skládá z předmontovaných kabelových propojek s různými připojovacími zástrčkami/
zásuvkami a příslušnými kabely s volitelnými délkami nebo alternativně volně osaditelnými se šroubovým
připojením.

Název pro objednání Připojovací sada Obj. číslo

1441S02Z00M0 X1/X3 úhlový, volně osaditelný 88789895

1441S02Z05M0 X1/X3 úhlový, 5m kabel 88789896

1441S02Z10M0 X1/X3 úhlový, 10m kabel 88789897

Jiné délky kabelů nebo kombinace na poptávku.

GEMÜ 1441 000 ZMP

Upevňovací úhelník pro externí montáž na stěnu
Upevňovací úhelník pro montáž na stěnu

Název pro objednání Označení Obj. číslo

1441000ZMP Upevňovací úhelník 88789568

GEMÜ 1441 000 ZMB

Upevňovací třmen

Název pro objednání Označení Obj. číslo

1441000ZMB Upevňovací třmen 88789569

Specifické údaje komunikace HART

Identifikace zařízení
ID kód výrobce: 0x6136

Revize protokolu HART: 7.8

Příslušenství
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ID kód zařízení: 0xE4A5

Revize zařízení: 1

Počet proměnných
zařízení:

3

Podporované fyzikální
úrovně:

FSK

Kategorie fyzikálních
zařízení:

Elektrický vstup, aktor

Upozornění HART: Soubor EDD a balík FDI si lze stáhnout na https://www.fieldcommgroup.org/registered-products nebo
www.gemugroup.com.

Dynamické proměnné
U nastavovacích regulátorů s komunikací HART jsou proměnné PV, SV a TV přiřazené následovně:

Proměnná Číslo zařízení Název Fyzikální veličina

HART primární proměnná (PV) DV0 Požadovaná hodnota Požadovaná hodnota (W) v %

HART sekundární proměnná
(SV)

DV1 Transformovaná požadovaná
hodnota

Transformovaná požadovaná
hodnota (PosW) v %

HART terciární proměnná (TV) DV2 Poloha ventilu Skutečná hodnota (X) v %

Následující vývojový diagram ukazuje interní transformaci požadované hodnoty zařízení:

W (požadovaný vstup)Inverze Požadovaný výstup I Rozdělený rozsah Požadovaný výstup SLinearizace PosW

Interní transformace požadované hodnoty zařízení (v závislosti na nastavení parametrů)

Specifické údaje komunikace HART
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